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2 Toutes les solutions pour votre activité

Les opérations de maintenance sur les bâtiments et les outils de 
production nécessitent de nombreux appareils pour contrôler 
et mesurer les paramètres des machines et installations 
électriques environnantes.
Retrouvez une sélection de produits qui couvrira en grande partie vos 
différentes activités, comme notamment le contrôle des installations 
électriques, le maintien des performances énergétiques ou des 
conditions de travail. 
Pour vous accompagner davantage dans vos activités, nous proposons 
également des services annexes comme nos services RS Métrologie 
et RS Impression 3D.

Les mesures de CO2  
dans les bâtiments

Une mauvaise qualité de l’air peut favoriser 
l’émergence de symptômes tels que des 
maux de tête, de la fatigue, de l’irritation des 
yeux, du nez, de la gorge et de la peau etc. 
Pour tout savoir sur les mesures de CO2 dans 
les bâtiments, suivez notre guide.

Article de notre blog

Un air sain grâce  
à Quaelis 
Surveillez la qualité de l’air intérieur et 
améliorez votre bien-être au quotidien 
grâce aux mesureurs Quaelis

Vérification des installations électriques - Chauvin Arnoux p.3
La maintenance avec imagerie thermique et acoustique - Flir p.4
Diagnostic des installations électriques et pneumatiques - Fluke p.5
Vérification de la sécurité des installations électriques - Megger p.6
Protection de l’environnement de travail - Testo p.7
Les essentiels de la maintenance - RS Pro p.8
Accessoires et EPI pour vos interventions p.9SO
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https://fr.rs-online.com/web/p/appareils-de-mesures-de-la-qualite-de-l-air/2377892
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=discovery-test-et-mesure/tout-savoir-sur-les-mesures-de-co2-dans-les-batiments
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Retrouvez dans 
notre offre une large 

gamme d’appareils et  
d’accessoires  

CHAUVIN ARNOUX  
METRIX, dédiés au 

contrôle et à la  
vérification de  

vos installations  
électriques.

CONTRÔLEUR D’INSTALLATIONS 
ÉLECTRIQUES MX535
Le MX 535 est un contrôleur permettant de 
réaliser l’intégralité des mesures et tests 
nécessaires pour vérifier la sécurité des 
installations électriques selon les normes en 
vigueur : NF C 15-100, FDC 16-600, EN 61557 …
• Compact et portable 
• Séquences de tests automatiques 
•  Voyant PASS / FAIL pour visualisation des 

résultats
•  Fonctions mesurées : continuité, isolement, 

terre par boucle ou piquets, DDR

Code commande RS 212-5532 Réf. fab. MX0535

TESTEUR ÉLECTRIQUE 
MULTIFONCTION C.A 757
Le CA 757 est un multitesteur répondant 
aux besoins spécifiques des professionnels 
travaillant sur les installations électriques 
BT. Leurs nombreux automatismes évitent 
les erreurs usuelles de manipulation.
•  Reconnaissance automatique AC/DC / 

Résistance / Diode / Capacité
• Sélection automatique des calibres 
• Pointes de touche amovibles 
• Capteur de courant flexible amovible 
• Mesures jusqu’à 1000V

Code commande RS 133-6520 Réf. fab. P01191757

ANALYSEUR DE RÉSEAUX & QUALITÉ 
D’ÉNERGIE CLASS A C.A 8345 
Maniable, ergonomique et intuitive, le C.A 
8345 offre une grande précision et permet 
d’effectuer toutes les mesures nécessaires à 
une bonne analyse de l’installation électrique 
et de l’efficacité énergétique.
• IEC 61000-4-30 ClassA 
•  Affichage temps réel, enregistrements, 

mode alarmes, transitoires, démarrage de 
charges...

• Reconnaissance automatique des capteurs 
• Ecran tactile 7 pouces 
•  Ultra communicant : SD, USB, Wifi, Ethernet, 

serveur IRD

Code commande RS 239-8441 Réf. fab. P01160657

CAMÉRA THERMIQUE C.A 1954
La caméra thermique C.A 1954 a été 
conçue et développée pour une utilisation 
simplifiée, elle convient à toutes les 
applications dans les secteurs de la 
maintenance électrique, mécanique et 
bâtiment.
•  Grande autonomie, batterie standard, 9h 

d’utilisation en continu
•  Alarmes sonores et visuelles 

programmables
•  Souplesse d’utilisation grâce au focus free
•  Pratique : enregistrements vocaux, 

organisation des dossiers par site…

Code commande RS 176-4816 Réf. fab. P01651904

IP40

CONTRÔLEUR D’ISOLEMENT MX409
Conçu pour une utilisation terrain, le 
MX 409 est idéal pour les opérations 
d’entretien et de réparation sur toutes les 
installations et équipements électriques.
• Double afficheur rétroéclairé 
•  Alarmes sonores et visuelles avec rétro 

éclairage bleu/rouge
• Tensions de test 250 / 500 / 1000 V 
• Multifonction : Isolement + Multimètre

Code commande RS 212-5531 Réf. fab. MX0409

VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur FR.RS-ONLINE.COM/TEST-MESURE

https://fr.rs-online.com/web/p/testeurs-multifonctions/2125532?&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_chauvin-arnoux-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/p/multimetres/1940122?&cm_mmc=FRPMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_chauvib-arnoux-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/p/energimetres/2398441?&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_chauvin-arnoux-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-thermiques/1764816?&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_chauvin-arnoux-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/p/controleurs-d-isolement/2125531?&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_chauvin-arnoux-_-PROD3
http://fr.rs-online.com/test-mesure


Teledyne FLIR s’efforce de créer un avenir 
plus durable, plus efficace et plus sûr en 
améliorant la perception humaine grâce 
aux meilleures solutions d’imagerie et de 
détection intelligentes.

LA MAINTENANCE AVEC IMAGERIE  
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

LA CAMÉRA PISTOLET HAUT  
DE GAMME FLIR E96
La FLIR E96 est notre caméra pistolet haut de  
gamme avec une résolution thermique de  
640 × 480 permettant aux inspecteurs de surveiller 
en toute sécurité des cibles dangereuses à haute 
tension pour diagnostiquer les pannes électriques  
et mécaniques.
•  Amélioration des images FLIR UltraMax® et MSX®

•  Objectifs interchangeables à calibrage automatique
•  Résolution thermique de 307200 pixels
•  Sensibilité thermique <40 mK
•  Des images vivantes et faciles à interpréter

Code commande RS 206-7262 Réf. fab. FLIR E96 24°

CAMÉRA  
THERMIQUE POUR  
SMARTPHONE -  
FLIR ONE PRO
La FLIR ONE Pro vous aide à détecter les problèmes invisibles plus 
rapidement que jamais, qu’il s’agisse d’inspecter des panneaux 
électriques, de dépanner des systèmes mécaniques, de rechercher 
des problèmes de CVC ou de détecter des dégâts d’eau.
• Résiste à une chute de 1,8 m
• Résolution de 19 200 pixels
• Mesure des températures de -20° à 400°C
• Mesure sur 3 points et six zones

Code commande RS 136-8284 Réf. fab. 435-0006-03

LA FLIR C5,  
UNE CAMÉRA  
THERMIQUE  
TOUJOURS PRÊTE
Avec la FLIR C5 en poche,  
vous serez prêt à tout  
moment à détecter des  
points chauds, des défauts d’isolation, des problèmes de plomberie 
ou encore des problèmes d’humidité
• Résolution capteur IR 160 x 120 (19 200 pixels) 
• MSX® (imagerie dynamique multispectrale) 
• Caméra visuelle de 5 mégapixels 
• Lampe torche LED 
• Téléchargement automatique vers le cloud FLIR Ignite™

Code commande RS 201-6987 Réf. fab. C5

CAMÉRA INFRAROUGE  
PORTABLE HAUTE PERFORMANCE
La caméra thermique FLIR T865  
comprend un bloc optique rotatif à  
180° qui permet aux utilisateurs  
d’évaluer en toute sécurité et  
confortablement l’état des équipements  
électriques et mécaniques dans les  
applications utilitaires et de fabrication.
• Résolution thermique 640 × 480 pixels
• Compatible avec le logiciel FLIR Thermal Studio
• Inspections plus rapides avec Route Creator
• Écran ACL tactile de 4 po
• Précision de mesure exceptionnelle

Code commande RS 206-7271 Réf. fab. FLIR T560-42

IMAGERIE ACOUSTIQUE AVANCÉE 
AVEC CAMÉRA FLIR SI124

La caméra d’imagerie acoustique FLIR Si124 permet de localiser les 
fuites sous pression dans les réseaux d’air comprimé ou de détecter les 
décharges partielles des systèmes électriques HT.
• Détecter les fuites d’air comprimé 
• Identifier les décharges partielles l’effet corona 
• 124 microphones intégrés 
• Compatible avec le logiciel Thermal Studio

Toutes les solutions pour votre activité4

Code commande RS 210-1916 Réf. fab. Si124

https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-thermiques/2067262
https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-thermiques/1368284
https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-thermiques/2016987?&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Flir-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/mesures-de-temperature/cameras-thermiques/?searchTerm=T560
https://fr.rs-online.com/web/p/detecteurs-de-fuites-a-ultrasons/2101916?&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Flir-_-PROD3


De l’installation électriques 
au contrôle de la qualité, 

les outils Fluke vous 
aident à rester à la pointe 

du progrès. Ils ont une 
réputation de robustesse, 

de sécurité et de facilité 
d’utilisation.

LA MAINTENANCE AVEC IMAGERIE  
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE

DIAGNOSTIC DES INSTALLATIONS  
ÉLECTRIQUES ET PNEUMATIQUES

TESTEUR DE BATTERIE FLUKE BT-521
L’outil de test idéal pour l’entretien, le dépannage 
et le contrôle de performance de batteries 
stationnaires individuelles et des groupes 
de batteries utilisés par les applications de 
sauvegarde critiques.
• Tension de batterie 
• Tension de décharge 
• Test de tension d’ondulation 
• Modes Multimètre et Séquence 
• Seuil et avertissement

Code commande RS 837-2081 Réf. fab. FLUKE-BT521

IP40

COMPTEUR D’ÉNERGIE SOLAIRE 
FLUKE IRR1-SOL
Mesurez l´irradiation solaire, la 
température ambiante, la température du 
module PV, l´orientation de la matrice et les 
angles d´inclinaison, le tout avec un seul 
outil facile à utiliser.
• Ecran LCD à contraste élevé 
• Conformément à la norme CEI 62446-1 
•  Comprend un étui de transport pratique 

avec bandoulière

Code commande RS 210-7935 Réf. fab. FLK-IRR1-SOL

IP40

CAMÉRA THERMIQUE  
FLUKE PTI20
Une caméra infrarouge de cette taille  
est idéale pour le dépannage de  
première ligne. Utilisez-la pour analyser rapidement les équipements 
électriques, les pompes, les moteurs, les systèmes de bâtiment et les 
systèmes HVAC.
• Résolution infrarouge de 120 x 90 (10 800 pixels) 
• Ecran tactile LCD 3,5" pour un dépannage facile 
• Peut résister à une chute jusqu’à 1 mètre 
• Résistant à l’eau et à la poussière

Code commande RS 232-5839 Réf. fab. FLK-PTI120

CAMÉRA ACOUSTIQUE  
FLUKE II900
La caméra acoustique  
ultrasonore portable Fluke ii900  
permet aux équipes de  
maintenance de localiser  
rapidement et précisément  
les fuites d´air, de gaz et de vide dans les systèmes d’air comprimé, et 
ce même dans les environnements bruyants.
•  Assurez-vous que la pression d´air de votre équipement pneumatique 

est adaptée
• Réduisez les factures d´électricité 
• Détectez les fuites plus rapidement 
• Améliorez la fiabilité de votre chaîne de production

Code commande RS 187-6163 Réf. fab. Fluke ii900

ENREGISTREUR DE  
PUISSANCE FLUKE 1736
Les enregistreurs de la qualité 
du réseau électrique triphasés 
Fluke 1736 sont polyvalents et à 
fonctionnalité Fluke Connect afin de 
permettre des études d’utilisation de 
l’énergie, de charge et de qualité du 
réseau électrique.
• Ecran LCD couleur 
• Gamme de tension : jusqu’à 1 000 V 
• Plage de courant : 4 à 6 000 A 
• Fréquence : 42,5 à 69 Hz

Code commande RS 900-9974 Réf. fab. FLUKE-1736/EUS

Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur FR.RS-ONLINE.COM/TEST-MESURE 5

https://fr.rs-online.com/web/p/testeurs-de-batteries/8372081&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Fluke-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/p/mesure-denergie-solaire/2107935&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Fluke-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-thermiques/2325839&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Fluke-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/p/detecteurs-de-fuites-a-ultrasons/1876163&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Fluke-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/p/enregistreurs-de-donnees/9009974&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Fluke-_-PROD3
http://fr.rs-online.com/test-mesure


Retrouvez nos appareils de mesure 
essentiels pour votre activité quotidienne :  
testeurs d’isolement, micro-ohmmètres, 
multimètres,  caméra thermique…

VÉRIFICATION DE LA SÉCURITÉ  
DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

TESTEUR ÉLECTRIQUE  
MET1000
Testeur multifonctions de tension et 
de courant offrant aux électriciens et 
ingénieurs en électricité un mesureur tout-
en-un portable robuste et polyvalent équipé 
de cordons de test amovibles.
•  Affichages LCD et LED avec autodiagnostic
• Sondes de test amovibles 
• Tension CA/CC jusqu’à 1 000 V 
• Mesure de 200 A CA 

Code commande RS 225-6333 Réf. fab. MET1000

TESTEUR D’ISOLEMENT MIT400/2
 Conçu non seulement pour des applications 
électriques et industrielles, mais aussi pour 
des installations électriques, essais de 
câbles, essais de moteur, automobile, DES, 
carrosserie, aviation, entretien, etc.

Code commande RS 921-4517 Réf. fab. MIT400/2

PINCE MULTIMÈTRE DE  
COURANT DE FUITE DE TERRE
Conçue principalement pour vérifier les courants  
de fuite de terre. Cependant, la plage supérieure  
permet des mesures de courant CA TRMS allant  
jusqu’à 100 A.
• Résolution 0,001 mA 
• Jusqu’à 100 A CA 
•  Filtre passe-bas pour faciliter la stabilité des mesures
•  Maintien automatique, maintien de données et maintien de crête

Code commande RS 179-4710 Réf. fab. DCM305E

KIT PHOTOVOLTAÏQUE  
PVK330
Le kit comprend :
• Solarimètre PVM210 
•  Pince ampèremétrique  

600 A CA/CC DCM340
•  Connecteurs MC4 pour cordons de 

test standard 4 mm
• Cordons adaptateurs MC3 à MC4 
• Sacoche de rangement du kit

Code commande RS 181-5021 Réf. fab. PVK330

DÉTECTEUR DE TENSION TPT420
Offre aux électriciens et aux ingénieurs en électricité 
un instrument de vérification de tension facile à 
utiliser et capable de fonctionner même lorsque les 
piles sont déchargées.

Code commande RS 225-6335 Réf. fab. TPT420

Toutes les solutions pour votre activité6

https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/testeurs-d-installations-electriques/testeurs-multifonctions/?searchTerm=MET1000&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Megger-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/p/controleurs-d-isolement/9214517&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MMC_0922_SE-_-TM_Megger-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-multimetres/1794710&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_Megger-_-PROD3
https://fr.rs-online.com/web/p/mesure-denergie-solaire/1815021&?https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-multimetres/1794710&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Megger-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/p/indicateurs-de-tension/2256335&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_Megger-_-PROD4


Découvrez notre gamme 
d’appareils relatifs 

au confort au travail 
avec nos solutions 

d’appareils de mesure, de 
température, d’humidité, 

CO2, vitesse d’air, etc...

PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

AFFICHEUR CO2 TESTO 160 IAQ
L’afficheur CO2 ambiant, %HR, °C et hPa connecté avec alarmes 
visuelles.  Idéal pour la surveillance de la qualité de l’air ambiant 
dans le secteur du Facility Management.
• Grand afficheur : Lecture de la valeur de CO₂ (ppm) 
• Appareil connecté : sauvegardes vers un cloud sécurisé 
• Alarmes visuelles :  Principe du feu tricolore 
• Alarmes SMS et/ou mail

Code commande RS 161-2897 Réf. fab. 160 IAQ

THERMO- 
HYGROMÈTRE 
TESTO 623
Avec le thermo- 
hygromètre testo 623,  
vous enregistrez le climat des pièces de vie, bureaux et locaux 
commerciaux très aisément, en permanence et vous documentez vos 
résultats pendant 90 jours. 
• Grand afficheur de température et humidité 
• Fonction d’alarme : dépassement de seuil 
• Capteur stable sur le long terme 
• Avec système de pose et de suspension

Code commande RS 777-0440 Réf. fab. testo 623

CAMÉRA THERMIQUE 
TESTO 872S
Avec la SuperResolution testo intégrée, 
cette caméra thermique testo 872 se 
prête parfaitement à la thermographie 
professionnelle des installations industrielles 
et des bâtiments tout en vous garantissant 
des images thermiques avec une qualité 
d’image maximale et en optimisant vos 
tâches en vous garantissant un travail rapide 
et aisé.
• Résolution infrarouge de 320 × 240 pixels 
• Sensibilité thermique de 0,05 °C 
•  Détection automatique des points chauds 

et froids
• Logiciel d’analyse gratuit

Code commande RS 245-0122 Réf. fab. testo 872s

KIT CLIMATICIEN  
DE SONDES  
INTELLIGENTES
kit compact comprenant  
4 appareils pour vos tâches  
de mesure les plus importantes  
sur, dans et autour des installations  
et systèmes de climatisation.
• Appareil 100% connecté 
• Testo Smart App : menu dédié ventilation 
• Création et envoi de rapport

Code commande RS 201-2161 Réf. fab. 0563 0003 10

ANALYSEUR DE CLIMAT  
TESTO 440
Le testo 440 permet de mesurer et 
d’enregistrer tous les paramètres relatifs 
au climat ambiant en combinaison avec 
les sondes de haute qualité (commandées 
séparément). Jusqu’à 3 sondes peuvent 
être connectées en même temps.
• Appareil multifonction 
• Sonde filaire et/ou Bluetooth 
• Large choix de sondes

Code commande RS 176-5575 Réf. fab. testo 440

Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur FR.RS-ONLINE.COM/TEST-MESURE 7

https://fr.rs-online.com/web/p/appareils-de-mesures-de-la-qualite-de-l-air/1612897&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Testo-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/p/hygrometres/7770440&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Testo-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-thermiques/2450122&?cm_mmc=FR-PMKTG-_PDF-_-MCC_0922_SE-_-Testo-PROD6
https://fr.rs-online.com/web/p/appareils-de-mesures-de-la-qualite-de-l-air/2012161&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Testo-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/p/appareils-de-mesures-de-la-qualite-de-l-air/1765575&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_Testo-_-PROD3
http://fr.rs-online.com/test-mesure


Découvrez notre gamme 
d’équipements de test et 
mesure pour vos opérations 
de maintenance de notre 
propre marque RS Pro.

CAMÉRA THERMIQUE
Cette caméra thermique infrarouge (IR) 
de haute qualité fournit une mesure 
précise et fiable, en combinant toutes les 
caractéristiques importantes pour la mesure 
thermographique à un prix abordable.
• Plage de températures de 20 à 380 °C 
• Résolution de l’affichage de 240 x 320pixel 
• Résolution de la détection de 80 x 80pixel 
• Sensibilité thermique 100mK

Code commande RS 193-8700

OSCILLOSCOPES PORTABLES
Fournissent des fonctions d’oscilloscope, 
de multimètre et d’enregistreur (y 
compris tendances et forme d’onde) 
dans un seul boîtier.
• Bande passante 60 à 200Mhz 
•  Fréquence d’échantillonnage 50Géch/s
• Profondeur de mémoire 2 Mpts 
• 32 mesures automatiques 
• Fonctions math : +, -, ´, ÷, FFT

Code commande RS 123-6559

PINCE  
MULTIMÈTRE
Mesure le courant  
c.a., les tensions c.c.  
et c.a., la résistance, la  
continuité, la température  
et teste les diodes.
• Courant c.a. max : 400A 
• Tension c.a. et c.c. max : 600V 
• Ouverture mâchoire de 30mm 
• Plage de températures de -20 à 760°C

Code commande RS 123-1935

VAT : DÉTECTEUR DE TENSION
Appareil de Vérification  
d’Absence de Tension (VAT)  
indispensable avant toute  
intervention  
sur une  
installation  
électrique.
• Tension c.a. et c.c. max : 750V 
• Test de continuité - Seuil -< 200 KΩ 
• Indication de champ rotatif 
• Torche LED blanche ultra brillante 
• Poids 230g (piles incluses)

Code commande RS 124-1961

MULTIMÈTRE
Mesure la tension, le courant et la résistance 
avec test de diode et de continuité. Il dispose 
également d’une fonction de maintien («Hold»).
•  Ecran LCD rétroéclairé  

2 000 points
•  Sélection automatique des  

plages de mesure
• Tension c.a. et c.c. max : 600V 
• Courant c.a. et c.c. max : 10A 
•  Plage de mesure de température :  

-50 à +1 000°C

Code commande RS 123-1938

Nouvelles solutions de tests pour la maintenance des réseaux fibrés avec Tempo!  
Une gamme complète d’appareils pour tester vos réseaux de fibre optique  
comprenant, localiseurs de défauts, source de lumière, wattmètres, OTDR,  
photomètres, pinces de détection de trafic et stylo laser rouge. 
Utilisation facile, rapide, précis et fiable.

LES ESSENTIELS DE LA MAINTENANCE

Toutes les solutions pour votre activité8

https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/equipements-de-test-de-reseaux-et-de-communications/testeurs-fibres-optiques/?searchTerm=tempo&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_tempo
https://fr.rs-online.com/web/p/cameras-thermiques/1938700&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/? searchTerm=RSHS800&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-multimetres/1231935&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/p/indicateurs-de-tension/1241961&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/p/multimetres/1231938&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD3


ACCESSOIRES ET EPI  
POUR VOS INTERVENTIONS

Retrouvez également les autres produits 
indispensables lors de vos interventions sur 
les installations électriques

PANTALONS 
D’ÉLECTRICIEN

CONSIGNATION

GANTS POUR  
PROTECTION  
ÉLECTRIQUE

VESTES D’ÉLECTRICIEN

TAPIS  
ISOLANT

CHAUSSURES POUR 
ÉLECTRICIEN

OUTILS ISOLÉS 1000V

HARNAIS  
ANTICHUTE

CASQUES D’ÉLECTRICIEN

Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur FR.RS-ONLINE.COM/TEST-MESURE 9

http://fr.rs-online.com/test-mesure
https://fr.rs-online.com/web/c/equipements-de-protection-individuelle-et-vetements-de-travail/protection-de-la-tete/casques-de-chantier/?applied-dimensions=4294650114&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-casques
https://fr.rs-online.com/web/c/equipements-de-protection-individuelle-et-vetements-de-travail/protection-des-mains/gants-de-manutention/?applied-dimensions=4291343268&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-gants
https://fr.rs-online.com/web/c/equipements-de-protection-individuelle-et-vetements-de-travail/bottes-et-chaussures-de-securite/baskets-de-securite/
https://fr.rs-online.com/web/c/equipements-de-protection-individuelle-et-vetements-de-travail/vetements-de-travail/vestes-de-travail/?searchTerm=Arc%20Flash&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-vestes
https://fr.rs-online.com/web/c/equipements-de-protection-individuelle-et-vetements-de-travail/vetements-de-travail/pantalons?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-pantalons&searchTerm=https%253A%252F%252Ffr.rs-online.com%252Fweb%252Fc%252Fequipements-de-protection-individuelle-et-vetements-de-travail%252Fvetements-de-travail%252Fvestes-de-travail%252F%253FsearchTerm%253DArc%2520Flash
https://fr.rs-online.com/web/c/outils-manuels/?searchTerm=vde&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-outils
https://fr.rs-online.com/web/c/securite-des-batiments-et-du-travail/securite-des-sols/tapis-de-securite-electrique/?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-tapis
https://fr.rs-online.com/web/c/equipements-de-protection-individuelle-et-vetements-de-travail/prevention-des-chutes/harnais-de-securite/?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-antichute
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=Consignation&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-consignation


Toutes les solutions pour votre activité

Comparateur ID-S 
Comparateur ABSOLUTE Digimatic ID-S 
12,7mm, 0,01mm, dos plat

La mesure est une activité fondamentale dans les entreprises afin de récolter 
des données pour notamment valider ou refuser la qualité d’un produit. Ces 
relevés sont comparés à des spécifications définies par les cahiers des charges. 
Cependant, ce procédé s’inscrit dans un concept plus large répondant aux 
exigences des normes de gestion qualité telle que l’ISO9001. L’adhésion à ces 
process et à la certification des bonnes pratiques est un gage de qualité du 
produit et/ou service fournis aux clients

DÉCOUVREZ NOTRE SERVICE

RS COMPONENTS MET TOUT EN PLACE 
POUR ÉTALONNER VOTRE PRODUIT 

SOUS 5 JOURS

APRÈS VALIDATION DU DEVIS,
DEUX OPTIONS S’OFFRENT À VOUS:
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RS COMPONENTS VOUS DÉLIVRE UN CERTIFICAT DE VÉRIFICATION 

SOUS FORMAT PAPIER AINSI QU’UNE VERSION 
TÉLÉCHARGEABLE EN PDF VIA UN QR CODE 

HTTPS://FR.RS-ONLINE.COM/METROLOGIE

PENSEZ AU RÉ-ÉTALONNAGE : 
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UNE FOIS L’ÉTALONNAGE RÉALISÉ, 
RS COMPONENTS VOUS DÉLIVRE UN CERTIFICAT DE VÉRIFICATION 

SOUS FORMAT PAPIER AINSI QU’UNE VERSION 
TÉLÉCHARGEABLE EN PDF VIA UN QR CODE 

HTTPS://FR.RS-ONLINE.COM/METROLOGIE

PENSEZ AU RÉ-ÉTALONNAGE : 
RS COMPONENTS VOUS PRÉVIENT 2 MOIS 
AVANT L’EXPIRATION DE VOTRE CONSTAT

https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=discovery-test-et-mesure/pourquoi-l-etalonnage-est-indispensable-pour-une-demarche-de-qualite
https://fr.rs-online.com/web/p/comparateurs/7943531&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_mitutoyo
http://fr.rs-online.com/metrologie


RS vous propose de nombreux services  
adaptés à vos besoins  

pour vous accompagner au quotidien.

Un écosystème connecté basé sur la complémentarité et 
l’expertise de sociétés partenaires pour répondre à deux enjeux 
majeurs : le TCO et la RSE

Des services spécialement pensés pour vos besoins spécifiques 
tels que les boîtiers sur-mesure, les cordons ou bien encore 
l’impression 3D

Pour accéder rapidement et simplement à vos consommables, 
des distributeurs automatiques, des casiers connectés et même 
des containers

Nos équipes expérimentées vous accompagnent pour optimiser 
vos processus de validation des achats et rationnaliser vos 
fournisseurs

La perfection optique  
Microscopes à zoom stéréo flexibles avec 
éclairage à LED puissant pour des échantillons 
parfaitement éclairés.

DÉCOUVREZ L’ÉTENDUE DE NOS SERVICES

11

SOLUTIONS DE MAINTENANCE SOLUTIONS D’INVENTAIRE

SOLUTIONS SUR MESURE SOLUTIONS ACHATS

Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur FR.RS-ONLINE.COM/SERVICES

https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/equipement-de-laboratoire/microscopes/?r=f&redirect-relevancy-datasearchHistory=%7B%22enabled%22%3Atrue%7D&searchTerm=ozl+46&searchType=CATCH_ALL_DEFAULT&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_kern
http://fr.rs-online.com/services


Comment sont 
recyclées les  
batteries au lithium-ion ?

En quoi les tests 
sont essentiels pour les
piles a combustible ?

Les batteries qui équipent généralement 
les voitures électriques, essentiellement de 
technologie lithium-ion, étaient conçues 
à l’époque pour une durée de 10 ans. Les 
enjeux du recyclage de ces batteries sont 
donc aujourd’hui au cœur de l’actualité de la 
mobilité électrique.

Utilisées dès le début du XXe siècle à 
des fins militaires et spatiales, les piles 
à combustible ont aujourd’hui une 
utilisation diversifiée. Ces piles ont 
encore de beaux jours devant elles…

SOLUTIONS D’ALIMENTATION DE LABORATOIRE

Solutions d’alimentation de laboratoire - AIM TTI p.13
Solutions de test pour conception IoT - Keysight p.14
Solutions de débogage PC de carte électronique - Pico Technology p.15
Les solutions R&S Essentials pour la R&D et la production - Rohde & Schwarz p.16
Solutions de test pour conception IoT - Tektronix p.17
Solution de débogage de systèmes - Teledyne LeCroy p.18
Tests des systèmes de batterie - EA Elektro-Automatik p.19
Les essentiels du test et mesure - RS Pro p.20
Equipements et accessoires pour la conception p.21
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Analyseur SP1018G 
Le générateur de signaux et l’analyseur 
logique réunis en un seul appareil 
permettent de réaliser des tests logiques 
polyvalents.

Article de notre blog

Article de notre blog

CONCEPTION
Les différentes phases de conception permettent de concrétiser vos 
idées. Elles ne peuvent pas être réalisées sans l’aide des instruments 
de mesure, qu’ils soient dimensionnels, électriques ou électroniques. En 
effet, les instruments de mesure sont des outils qui permettent d’évaluer, 
caractériser, vérifier ou encore certifier le comportement des 
composants ou cartes qui constituent votre conception.
Retrouvez une sélection d’appareils de mesure qui couvrira les grandes 
étapes de vos conceptions IoT dont celle du débogage de vos cartes 
électroniques.
Pour vous accompagner davantage dans vos activités, nous proposons 
également des services annexes comme nos services RS Métrologie et  
RS Impression 3D.

Toutes les solutions pour votre activité12

https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=discovery-test-et-mesure/comment-sont-recylees-les-batteries-au-lithium-ion
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=discovery-test-et-mesure/en-quoi-les-tests-sont-essentiels-pour-les-piles-a-combustible
https://fr.rs-online.com/web/p/analyseurs-de-spectre/2441476/?


«L’excellence par l’expérience».  
Aim TTi est un innovateur majeur dans les 

alimentations depuis 1979. Des produits allant 
de 30W à 1200W. Fabriqués dans notre propre 

usine de fabrication européenne.

SOLUTIONS D’ALIMENTATION DE LABORATOIRE

SÉRIES MX
Alimentations CC multi-gammes à sorties  
multiples entièrement variables avec  
plages de partage de puissance.
•  La commutation de gamme a augmenté  

les combinaisons V et I.
•  Étage de sortie linéaire à faible bruit de sortie.
•  Contrôle combiné du retard marche/arrêt de la sortie.

Code commande RS 183-3476 Réf. fab. MX100

SÉRIE QPX750SP  
POWERFLEX
Flexibilité inégalée dans
les capacités de tension et
de courant. Enveloppe de 
puissance de 750 W. jusqu’à 
80V ou 50A dans l’enveloppe
Powerflex.
•  Gamme ultra large PowerFlex+.
• Max 80V ou 50A avec enveloppe 750W.
• Faible bruit de sortie et ondulation.
• Mode SELV.

Code commande RS 216-7768 Réf. fab. QPX750

SÉRIE CPX400
Alimentations 400W à sortie  
simple et double avec une  
enveloppe Powerflex 60V ou  
20A max.
•  Fonctionnement PowerFlex  

ou plage fixe.
•  Commande analogique  

avec S Lock

Code commande RS 707-2857 Réf. fab. CPX400DP

SÉRIE PL ET PL-P
Alimentations  
CC régulées  
linéaires  
compactes.  
Faible bruit et  
réponse  
transitoire rapide. 
Commandes  
analogiques avec  
limite de plage  
variable et capacités de verrouillage de sortie.
• Fournitures linéaires hautes performances. 
• Commandes analogiques avec fonctions numériques. 
• Modèles simples, doubles et triples. 
• Modèles de 15V à 250V .

Code commande RS 457-746 Réf. fab. PL303QMD-P

SÉRIES EX
Alimentations de  
laboratoire de  
moyenne puissance  
offrant une  
régulation en mode  
mixte pour d’excellentes  
performances de bruit.  
Modèles de 175W à 420W.
• Modèles sans ventilateur silencieux. 
• 175W à 305W 
• Étage de sortie linéaire

Code commande RS 665-4912 Réf. fab. EX354RT

Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur FR.RS-ONLINE.COM/TEST-MESURE 13

https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=mx100&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_AIMTTI-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=QPX&applied-dimensions=4290332999&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_AIMTTI-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=CPX400&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_AIMTTI-_-PROD3
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=s%C3%A9rie+PL+et+PL-P&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_AIMTTI-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?pn=1&searchTerm=s%C3%A9rie+EX3&sortBy=Puissance&sortType=ASC&&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_AIMTTI-_-PROD5
http://fr.rs-online.com/test-mesure


L’IoT et les technologies sans 
fil changent notre façon de 
vivre et de travailler. Elles 
nécessitent de nombreuses 
considérations techniques en 
matière de conception, de test, 
de validation et de mise en 
œuvre de la sécurité.

ANALYSEUR DE  
PUISSANCE  
CC N6705C
L’analyseur de puissance  
CC N6705C offre des gains  
de productivité inégalés  
pour l’approvisionnement  
et la mesure de la tension  
et du courant CC dans le DUT.
• Précision de l’ampèremètre
• Fonction de générateur de forme d’onde arbitraire
• Fonction d’enregistrement de données
• Fonction d’étendue
• Précision du voltmètre

Code commande RS 134-5646 Réf. fab.  N6705C 

ANALYSEUR DE SPECTRE
L’analyseur de spectre  
de base N9322C permet  
de mesurer la puissance  
de canaux à un prix  
avantageux avec les  
fonctionnalités générales  
pour une gamme de  
fréquences de 9 kHz à 7 GHz.
Découvrez rapidement des  
informations clés grâce à des performances rapides et économiques 
avec un DANL de -152 dBm et une précision d’amplitude globale de 
±0,6 dB.

Code commande RS 195-3197 Réf. fab. N9322C

GÉNÉRATEUR DE FORMES D’ONDE ARBITRAIRE
Le générateur de signaux 
RF N9310A couvre une 
gamme de fréquences de 
9 kHz à 3 GHz.
•  Génération de 

signal RF fiable à un prix 
abordable

•  Effectuez facilement des 
tests d’usage général avec 
une fonction de balayage complet

•  Modulation IQ étendue et analogique en option

Code commande RS 195-3467 Réf. fab. N9310A

ALIMENTATION  
DE LABORATOIRE
Keysight N6781A est une unité de 
source/mesure (SMU) spécialement 
conçue pour la tâche d’analyse de drain 
de batterie.
•  Tension : 2 quadrants 0 à 20 V, 4 quadrants 

-20 à 20 V
• Courant : -3 à 3 A ou -8 à 8 A 
• Puissance : 20 W à 80 W 
•  Emulez une batterie ; alimentation et dissipation stables sans 

étincelles

Code commande RS 195-3188 Réf. fab. N6781A

OSCILLOSCOPE INFINIIVISION 3000G
Le générateur de signaux 
RF N9310A couvre une 
gamme de fréquences de 
9 kHz à 3 GHz.
•  Génération de 

signal RF fiable à un prix 
abordable

•  Effectuez facilement des 
tests d’usage général avec 
une fonction de balayage  
complet

• Modulation IQ étendue et analogique en option

Code commande RS 237-2412 Réf. fab. DSOX3012G

SOLUTIONS DE TEST POUR CONCEPTION IOT

Toutes les solutions pour votre activité14

https://fr.rs-online.com/web/p/energimetres/1345646&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_keysight-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/p/analyseurs-de-spectre/1953197&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_keysight-_-PROD3
https://fr.rs-online.com/web/p/generateurs-de-fonctions-arbitraires/1953467&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_keysight-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-de-laboratoire/1953188&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_keysight-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/?searchTerm=InfiniiVision+3000G&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_keysight-_-PROD2


Puissants, polyvalents et 
compacts, les produits 

Pico Technology sont 
idéals en laboratoire, 

sur le terrain ou dans les 
systèmes automatisés.

PICOSCOPE SÉRIE 6000E
Modèles à 4 et 8 canaux analogiques et à mémoire 
ultra profonde pour assurer la résolution temporelle 
et d’amplitude dont vous avez besoin pour détecter 
les problèmes cruciaux d’intégrité des signaux.
• Bande passante de 300 MHz à 1 GHz 
• Résolution flexible de 8 bits ou 12 bits 
• Prend en charge 16 canaux MSO numériques 
• Générateur de signaux de 50 MHz et 14 bits 
• 21 décodages de bus série

Code commande RS 201-1830 Réf. fab. PicoScope 6824E

ENREGISTREURS DE  
DONNÉES PICO
Les enregistreurs connectés  
à un PC facilitent la mesure,  
l’enregistrement et l’analyse  
de vos données.  
Raspberry Pi désormais pris  
en charge.
• Acquisition de données pour la tension, l’intensité et la température 
•  Versions de logiciel PicoLog pour Windows, macOS, Linux et Raspbian 

pour Raspberry Pi

Code commande RS 492-5105 Réf. fab. TC-08

PICOSCOPE  
SÉRIE 2000A/B
Faible coût, petite taille,  
grande performance. 10 MHz  
à 100 MHz, 2 ou 4 voies et  
versions MSO. La série B fournit  
une mémoire ultra profonde.
•  Tous les modèles incluent un  

générateur de signaux
• Le logiciel PicoScope inclut le décodage en série 
• Idéals pour l’enseignement et le télétravail

Code commande RS 793-3654 Réf. fab. PICOSCOPE 2204A

PICOSCOPE  
SÉRIE 5000D
Oscilloscopes USB  
à résolution flexible  
de 8 bits à 16 bits.
• Modèles 60, 100 et 200 MHz 
• 2 ou 4 voies avec version MSO 
• Générateur de formes d’onde de 20 MHz et 14 bits 
• Décodage de bus série 
• Kit de développement de Logiciel (SDK)

Code commande RS 174-9600 Réf. fab. PicoScope 5444D MSO

ANALYSEURS DE  
RÉSEAUX VECTORIELS
Les PicoVNAs sont de nouveaux  
instruments de réseau vectoriel  
professionnels à commande USB,  
de qualité laboratoire, offrant des performances, une portabilité et un 
rapport qualité/prix sans précédent.
• Fonctionnement de 300 kHz à 6 GHz ou 8,5GHz 
• Haut débit jusqu’à 5 500 paramètres S double port par seconde 
• Plage dynamique jusqu’à 118 dB à une largeur de bande de 10 Hz

Code commande RS 220-7074 Réf. fab. PicoVNA 108

SOLUTIONS DE TEST POUR CONCEPTION IOT SOLUTIONS DE DÉBOGAGE PC  
DE CARTE ÉLECTRONIQUE

Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur FR.RS-ONLINE.COM/TEST-MESURE 15

https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=picoscope+6000E&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_pico-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/acquisition-et-enregistrement-de-donnees/enregistreurs-de-donnees/?applied-dimensions=4293038152&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_pico-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=picoscope+2000&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_pico-_-PROD3
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/?applied-dimensions=4293038152,4290964965&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_pico-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=PICO+VNA&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_pico-_-PROD5
http://fr.rs-online.com/test-mesure


LES SOLUTIONS R&S ESSENTIALS  
POUR LA R&D ET LA PRODUCTION

Avec ses produits R&S®Essentials, 
Rohde & Schwarz propose des 
solutions matérielles et logicielles  
de haute-qualité pour  
le développement, la production,  
la recherche et l’éducation.

ANALYSEUR  
DE PUISSANCE  
TOUT ÉQUIPÉ  
R&S®HMC8015
Economisez jusqu’à 35% sur l’analyseur de puissance tout équipé 
R&S®HMC8015 - Un testeur compact pour les consommations AC/DC 
et courants de charge & veille.
• Puissance de mesure : de 50 µW à 12 kW 
• Bande passante analogique : DC à 100 kHz 
• Taux d’échantillonnage : 500 ksample/s 
• Précision de base : 0.05 % 
• Toutes les options disponibles sont incluses

Code commande RS 187-3722 Réf. fab. HMC8015COM

ANALYSEUR DE  
SPECTRE POUR  
MESURE EMI  
R&S®FPL1000
Analyse spectrale, mesure  
de puissance RF avec sondes  
powermeter et analyse de  
signaux modulés analogiques  
et numériques: Expérimentez la haute performance combinée à un 
large choix de mesures possible.
• Gamme de fréquences : 5 kHz à 3 GHz 
• Bruit de phase SSB : typ. –108 dBc (1 Hz) à 10 kHz 
• DANL avec préamplificateur: typ. –163 dBm 
•  Inclus: interfaces Ethernet&USB, générateur de poursuite, préampli, 

application mesure EMI

Code commande RS 230-7785 Réf. fab. FPL-EMI3

PONT  
RLC R&S®LCX
Performants, polyvalents,  
précis et rapide : Les ponts RLC R&S®LCX sont parfaits pour vos 
applications les plus complexes en recherche, développement et 
production.
• Gamme de fréquences évolutive jusqu’à 10 MHz 
• Précision de base de ±0.05 % pour les mesures d’impédance 
• Précision de base de ±0.03° pour les mesures de phase 
• DC bias jusqu’à 40 V 
• Fonction d’enregistrement des données

Code commande RS
Code commande RS

240-9584 
240-9585

Réf. fab. LCX100
Réf. fab. LCX200

R&S®NGU UNITÉ  
DE SOURCE ET  
DE MESURE
La dynamique de mesure  
de courant du nA à  
l’ampère, le temps de recouvrement de charge, l’acquisition de données 
rapide combinés à une architecture 2 ou 4 quadrants démontrent que 
l’unité de source de mesure R&S®NGU fait partie des meilleures.
• 2/4 quadrants: fonctionne comme source ou charge avec polarité 
arbitraire 
• Acquisition de données à haute vitesse (fonction FastLog) 
• Mode de priorité tension et de priorité courant 
• Mode sortie haute capacité 
• Régulation de charge rapide

Code commande RS
Code commande RS

219-4161 
219-4165

Réf. fab. NGU201COM
Réf. fab. LCX200

OSCILLOSCOPE  
R&S®RTM3000  
TOUTES OPTIONS
Les oscilloscopes Rohde &  
Schwarz permettent aux  
ingénieurs de réaliser des  
mesures précises,  
performantes et désormais  
à moindre coût.  
Bénéficiez de notre offre promotionnelle et économisez jusqu’à 55% 
sur un oscilloscope tout équipé.
• Bande passante : 500 MHz, extensible à 1GHz 
• Taux d’échantillonnage: jusqu’à 5 Gsample/s 
• Profondeur mémoire : jusqu’à 80 Msample 
• Résolution ADC : 10-bit 
• Ecran: 10.1’’, capacitif et tactile

Code commande RS 205-4792 Réf. fab. RTM3K-54PK

N O U V E A U

Toutes les solutions pour votre activité16

https://fr.rs-online.com/web/p/energimetres/1873722&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_rohde-schwarz-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/analyseurs-et-generateurs-de-signaux/analyseurs-de-spectre/?searchTerm=FPL-EMI&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_rohde-schwarz-_-PROD3
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/test-de-composants-electroniques/pont-rlc/?searchTerm=LCX100&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_rohde-schwarz-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=NGU&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_rohde-schwarz-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/p/oscilloscopes/2054792&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_rohde-schwarz-_-PROD2


Tektronix et Keithley 
offrent une large 

gamme de solutions 
pour vous aider 
à maximiser la 

performance de votre 
design IoT alimenté 

sur batterie

LES SOLUTIONS R&S ESSENTIALS  
POUR LA R&D ET LA PRODUCTION

SIMULATEURS DE BATTERIE  
KEITHLEY 2281S
Estimez la durée de vie de la batterie  
de votre produit. 
Des tests rapides et reproductibles,  
quel que soit l’état de décharge de  
la batterie. 
L’interface utilisateur unique affiche en continu l’état de la batterie.
Le modèle à 101 points contient une résistance interne et une tension en circuit ouvert comme 
fonction de l’état de charge. 
Créez un modèle sur la base du courant moyen consommé par le produit

Code commande RS 895-2388 Réf. fab. 2281S-20-6

MULTIMÈTRE  
7,5 DIGITS
• Excellente lisibilité 
•  Navigation aisée  

grâce à l’écran  
tactile

•  Accès aux borniers  
en face arrière.

•  Evolution des mesures en mode graphique et zoom sur détails
• Ecran tactile 12,7 cm 
• Sensibilité 10nV, 1pA, 0.1µΩ 
• Numériseur 1Million Ech./sec. 
• 18 bits 

Code commande RS 849-3832 Réf. fab. DMM7510

ANALYSEUR DE  
SPECTRE USB  
RSA306B
La plage de fréquences  
de 9 kHz à 6,2 GHz  
couvre un large  
éventail de besoins  
d’analyse. 
•  Plage de mesure de +20 dBm à -160 dBm
•  Adapté à une utilisation en environnements hostiles, résistance aux 

chocs et aux vibrations, certifié Mil-Std 28800 Classe 2
•  Fonctions complètes d’analyse de spectre avec logiciel Tektronix 

SignalVu-PC™ inclus
•  Grâce à l’affichage de 17 mesures d’analyse de spectre et de signaux, 

il est possible d’effectuer des douzaines de mesures
• Garantie de 3 ans

Code commande RS 111-2375 Réf. fab. RSA306B

SMU : UNITÉ  
DE SOURCE  
ET MESURE  
2450
• Ecran tactile 12,7 cm 
• 100W, 100V, 7A 
• Résolution : 1pA/ 100nV 
• Connectiques additionnelles TRIAX 
• Alimentation 4 quadrants 
• Multimètre : 6,5 digits 0,012% 
• Configuration aisée grâce à l’écran tactile 
• Echantillonnage 1Méch/sec.

Code commande RS 781-2964 Réf. fab. 2450

OSCILLOSCOPE  
SÉRIE MSO2
•  Seulement 4 cm  

d’épaisseur
• Moins de 1,8 kg, 
•  Ecran tactile et  

commandes simples
• 16 voies numériques possible. 
• Générateur de fonctions arbitraires de 50 MHz, 
• Générateur de mots binaires de 4 bits 
• Bande passante évolutive jusque 500 MHz 
• Fréquence d’échantillonnage jusque 2,5 Géch./s 
• Disponible en 2 ou 4 voies analogiques. 
• Fonctionnement sur secteur ou sur batterie. 

Code commande RS 187 5454 Réf. fab. MDO34 3-BW-1000

SOLUTIONS DE TEST POUR CONCEPTION IOT
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https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-de-laboratoire/8952388&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_tektronix-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/p/multimetres/8493832&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_tektronix-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/p/analyseurs-de-spectre/1112375cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_tektronix-_-PROD3
https://fr.rs-online.com/web/p/sourcemetres/7812964&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_tektronix-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/c/?searchTerm=MDO+3+Series&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_tektronix-_-PROD4
http://fr.rs-online.com/test-mesure


Teledyne LeCroy offre une 
gamme d’oscilloscopes avec de 
nombreuses fonctionnalités pour 
chaque budget d’ingénieur et 
chaque besoin d’application.

OSCILLOSCOPES  
SÉRIE WAVESURFER  
4000HD
Les oscilloscopes WaveSurfer  
4000HD 12 bits haute définition  
offrent tous les logiciels d’analyse  
en standard dans la gamme à  
des prix étonnants.
• Architecture haute définition 12 bits 
• Bandes passantes de 200 MHz à 1 GHz 
• Toutes les options de déclenchement/décodage en standard 
• Taux d’échantillonnage de 5 GS/s  
• Jusqu’à 25 Mpts de mémoire

Code commande RS 123-1938 Réf. fab. WaveSurfer 4000HD

OSCILLOSCOPES  
SÉRIE T3DSO1000
La série T3DSO1000  
d’oscilloscopes à bas prix  
offre une grande fonctionnalité  
avec toutes les options de  
déclenchement/décodage  
en standard.
• Bandes passantes de 100 et 200 MHz 
•  2 et 4 canaux 
• Toutes les options de déclenchement/décodage en standard 
• Fréquence d’échantillonnage de 1 GS/ 
•  14 Mpts de mémoire.

Code commande RS 177-1266 Réf. fab. T3DSO1102

OSCILLOSCOPES  
SÉRIE WAVESURFER  
3000Z
Les oscilloscopes économiques  
haut de gamme WaveSurfer 3000z  
offrent tous les logiciels d’analyse  
en standard dans la gamme.
• Bandes passantes de 100 MHz à 1 GHz 
• Modèles à 4 canaux 
• Toutes les options de déclenchement/décodage en standard 
• Taux d’échantillonnage de 4 GS/s 
• Jusqu’à 20 Mpts de mémoire

Code commande RS 174-9984 Réf. fab. WaveSurfer 3000z

OSCILLOSCOPES SÉRIE  
T3DSO2000A
Les oscilloscopes économiques  
de la série T3DSO2000A offrent  
de grandes spécifications et tous  
les outils d’analyse en standard.
• Bandes passantes de 100 à 500 MHz 
•  2 et 4 canaux 
• Toutes les options de déclenchement/décodage en standard 
• Fréquence d’échantillonnage de 2 GS/s 
• Jusqu’à 200 Mpts de mémoire

Code commande RS 215-1110 Réf. fab. T3DSO2104A

OSCILLOSCOPES SÉRIE  
T3DSO3000
Les oscilloscopes économiques  
T3DSO3000 offrent les meilleures  
capacités d’analyse du marché,  
y compris le MSO en standard.  
d’analyse, y compris le MSO en  
standard.
• Bandes passantes de 200 MHz à 1 GHz 
• Toutes les options de déclenchement/décodage en standard  
• Signal mixte en standard 
• Faux d’échantillonnage de 5 GS/s 
• Jusqu’à 250 Mpts de mémoire

Code commande RS 224-0969 Réf. fab. T3DSO3204-PROMO-1

SOLUTION DE DÉBOGAGE DE SYSTÈMES TESTS DES SYSTÈMES DE BATTERIE
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https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/?searchTerm=4000HDcm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_teledyne-lecroy-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/?searchTerm=T3DSO1000&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_teledyne-lecroy-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/?searchTerm=WaveSurfer%203000z&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_teledyne-lecroy-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/?searchTerm=T3DSO2000A&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_teledyne-lecroy-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/?searchTerm=T3DSO3000&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_teledyne-lecroy-_-PROD3


L’électronique de puissance 
dédiée aux industries 

de demain. Automobile, 
énergies renouvelables, 

informatique & haute 
technologie et bien plus

ALIMENTATIONS DE  
LABORATOIRE SÉRIE EA-PSB
L’alimentation bidirectionnelle contrôlée intègre une 
alimentation flexible et une charge électronique avec 
récupération d’énergie. Elle est dotée de divers circuits de 
protection et d’un écran tactile TFT intuitif.
• Sources de laboratoire bidirectionnelles et régénératives 
• Changement de gamme automatique 
• Écran tactile couleur 
• Interface triple embarquée

Code commande RS 201-2845 Réf. fab. Série EA-PSB

ALIMENTATIONS DE LABORATOIRE  
SÉRIE EA-PSI 9000 T
Alimentations commandées par microprocesseur 
avec un design interactif et convivial et de 
nombreuses fonctions standard.
• Tension 0 - 40 V à 0 - 500 V 
• Courants de 0 - 4 A à 0 - 60 A 
• Plage de puissance de 320 à 1 500 W

Code commande RS 138-6114 Réf. fab. Série EA-PSI

CHARGES  
ÉLECTRONIQUES  
SÉRIE EA-ELR
La série EA-ELR 9000 T de charges électroniques c.c. avec récupération 
d’énergie offre des sources de tension, courant et de puissance 
nominales de faciliter une large gamme d’applications. 
• Changement de gamme automatique 
• Écran tactile couleur 
• Emplacement IF KE

Code commande RS 801-1231 Réf. fab. Série ELR

CHARGES ÉLECTRONIQUES 
SÉRIE EA-EL
Charges électroniques c.c compactes dédiées à 
un usage au quotidien dans les laboratoires de 
recherche et d’enseignement.
• Dissipative 
• Changement de gamme automatique 
•  Bus maître / esclave pour le branchement en 

parallèle
• Évolution deux quadrants 
• Entièrement compatible 19″, 2 unités de hauteur

Code commande RS 138-6139 Réf. fab. Série EL

ALIMENTATIONS  
DE LABORATOIRE  
SÉRIE EA-PS
Cette série d’alimentations 1U de 19 pouces programmables, avec 
un microcontrôleur haute performance et une résolution de 16 bits, 
est dotée d’une sortie à sélection automatique de plage pour une 
utilisation flexible.
•  Changement de gamme automatique 
•  Écran tactile couleur 
•  Emplacement d’interface Plug&Play IF

Code commande RS 885-6652 Réf. fab. Série EA-PS9000

SOLUTION DE DÉBOGAGE DE SYSTÈMES TESTS DES SYSTÈMES DE BATTERIE
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https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=EA-PSB&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_EA-_-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=EA-PSI&https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=EA-PSB&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_EA-_-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/charges-electroniques/?searchTerm=ELR%209000&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_EA-_-PROD3
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/charges-electroniques/?searchTerm=EA-EL&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_EA-_-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=EA-PS+9200&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_EA-_-PROD5
http://fr.rs-online.com/test-mesure


LES ESSENTIELS DU TEST ET MESURE

Découvrez notre gamme d’instruments 
de test et mesure notre propre marque 
RS Pro vous garantissant la qualité au 
meilleur prix.

OSCILLOSCOPE  
DE TABLE  
100 OU 200MHZ
Oscilloscopes MDO (à  
domaines mixtes)  
extrêmement précis offrant  
une multitude de  
caractéristiques essentielles pour tester et mesurer la largeur de 
bande et la forme d’onde des signaux électroniques.
• Equipés de DMM et d’une alimentation 
• 2 et 4 canaux 
• Déclenchement et décodage de bus série I2C/SPI/UART/CAN/LIN 

Code commande RS 180-4801

ALIMENTATION 
PROGRAMMABLE
Alimentation programmable 
facile à utiliser, compacte et 
légère, avec un affichage simple 
à lire à 4 digits, des valeurs de 
tension et courant.
• Plage de tension : 0 à 30 V. 
• Plage de courant : 0 à 5 A. 
•  Réglage fin et grossier contrôlé 

par l’encodeur

Code commande RS 175-7368

GÉNÉRATEUR  
DE COURBES  
ARBITRAIRE 5MHZ
Génère des fonctions sinusoïdales,  
carrées, de rampe, d’impulsions, de  
bruit et de forme d’onde arbitraire.  
Il est alimenté par la technologie  
EasyPulse à faible gigue et front de  
montée et de descente rapides  
indépendamment de la fréquence.
• Fréquence d’échantillonnage 125 Méch/s 
• 5 types de forme d’onde standard et 46 arbitraires 
•  Modulation : AM, DSB-AM, FM, PM, FSK, ASK, PWM,  

balayage, train d’onde

Code commande RS 123-6458

MULTIMÈTRES DMM
 Incluent un double affichage  
VF (fluorescent à vide) 50 000  
points, une précision de tension  
c.c. de base à 0,02 % et un  
connecteur de protocole USB.
• Valeur efficace vraie en CA et CC 
• 11 fonctions de mesure 
•  Max./Min., REL, MX+B, 1/X, réf. %, comparaison, maintien, dB, dBm 

Périphérique 

Code commande RS 123-3535

ACCESSOIRES DE TEST ET MESURE
Retrouvez 5 accessoires indispensables 
pour effectuer vos mesures.
• Pince crocodile, 20A, noire, rouge 
• Kit de cordons de test RS PRO 

• Râtelier pour cordon de test 
• Cordon de test 4mm noir 
• Cordon de test 4mm rouge

Code commande RS 668-4588 Code commande RS 446-967

Code commande RS 243-2998 Code commande RS 668-4584

Code commande RS 668-4597
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https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/oscilloscopes-accessoires/oscilloscopes/?applied-dimensions=4290698193&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/p/alimentations-de-laboratoire/1757368&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD6
https://fr.rs-online.com/web/p/generateurs-de-fonctions-arbitraires/1236458cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD7
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/multimetres-accessoires/multimetres/?searchTerm=IDM-8300&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD8
https://fr.rs-online.com/web/p/cordons-multimetres/2432998&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD9
https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-crocodiles/0446967&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD10
https://fr.rs-online.com/web/p/cordons-de-mesures/6684584&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD12
https://fr.rs-online.com/web/p/cordons-de-mesures/6684588&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD13
https://fr.rs-online.com/web/p/racks-de-cordon-de-test/6684597&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_RSPRO-_-PROD11


EQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES  
POUR LA CONCEPTION

Nous distribuons des instruments de 
mesure mais aussi tout ce dont vous avez 
besoin en matériels annexes, accessoires de 
test, stations de soudage et outillage etc. 
provenant des grandes marques du marché.

NETTOYANTS  
ÉLECTRONIQUESEQUIPEMENTS  

ANTISTATIQUES

CORDONS  
DE MESURES

LAMPES LOUPES

PINCES COUPANTES

CONNECTEURS  
DE TEST

RACKS DE CORDON DE TEST

STATIONS DE SOUDAGE

JEUX DE 
TOURNEVIS

PLATINES D’ESSAIS
FILS DE  

SOUDURE

Alimentations  
programmables
La série ALR32 est ultra compacte, légère avec drivers et 
exécutables fournis de série, USB, LabView. De 96 à 640Watts

21Retrouvez l’ensemble de notre gamme produits sur FR.RS-ONLINE.COM/TEST-MESURE

https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/alimentations-de-laboratoire-et-unites-de-source-de-mesure/alimentations-de-laboratoire/?searchTerm=ALR32&redirect-relevancy-datar=f&searchHistory=%7B%22enabled%22:true%7D&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_elc
http://fr.rs-online.com/test-mesure
https://fr.rs-online.com/web/c/controle-esd-salle-blanche-et-prototype-pcb/cartes-de-prototypage/platines-d-essais/?searchTerm=Platine%20d%27essai&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-platines-essai
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/kits-et-cordons-de-mesures/racks-de-cordon-de-test?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-racks-cordons-test
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/kits-et-cordons-de-mesures/cordons-de-mesures?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-cordons-mesure
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/connecteurs-de-test
https://fr.rs-online.com/web/c/outils-electriques-soudage-et-brasage/soudage/postes-a-souder?vcm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-stations-soudage
https://fr.rs-online.com/web/c/test-mesure/equipement-de-laboratoire/lampes-loupes?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-lampes-loupe
https://fr.rs-online.com/web/c/outils-manuels/tournevis-cles-allen-et-torx/jeux-de-tournevis/?searchTerm=tournevis&applied-dimensions=4294651412,4294039429,4294039375,4294035660&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-jeux-tournevis
https://fr.rs-online.com/web/c/outils-manuels/pinces-et-pinces-coupantes/pinces-coupantes/?searchTerm=pince+coupante&applied-dimensions=4290022221,4290083465,4294014990,4291357528,4290188009,4290075800,4290091183,4290264912,4290187883&cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-pinces-coupantes
https://fr.rs-online.com/web/c/outils-electriques-soudage-et-brasage/soudage/fil-a-souder?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-fil-soudure
https://fr.rs-online.com/web/c/nettoyage-et-entretien-des-equipements/nettoyants-electronique-revetements-de-protection/nettoyants-electronique?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-nettoyants-electroniques
https://fr.rs-online.com/web/c/controle-esd-salle-blanche-et-prototype-pcb/protection-electrostatique-esd-et-salle-blanche?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC__0922_SE-_-TM_multifabricants-_-equipements-antistatique
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RS PRO, la marque propre de RS 
Components, vous offre la qualité et la 
fiabilité parmi plus de 900 produits en 
Test et Mesure.

VOTRE CHOIX
JUDICIEUX
LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
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Découvrez un très large choix d’outillage  
répondant à vos besoins en électricité

http://fr.rs-online.com/rspro


FACOM®, votre partenaire fabriquant français pour tous vos projets

PINCE À DÉNUDER  
ET À COUPER AUTOMATIQUE  
SWINGO 90®

OUTIL À DEGAINER MULTIFONCTIONS À GACHETTE

PINCE À DÉNUDER AUTOMATIQUE  
SWINGO®

2 fonctions réunies : coupe et dénudage
Position optimale avec la poignée du 
pistolet pour un volume élevé de 
dénudage et de découpe
• Capacité de dénudage : 0,02 à 10 mm²
• Coupe jusqu’à : 1,5 mm² fil monobrin
• Coupe jusqu’à : 10 mm² fil multibrin

Système gâchette : 30 % d’efforts en moins.
Lame autopivotante.
• Double sécurité :
- Lame de coupe sortie = gâchette bloquée.
- Lame à cran d’arrêt.
• Capacité : câble rond PVC diamètre 4 à 28 mm.

2 fonctions réunies : dénudage 
+ coupe.
• Capacité : 0,02 à 10 mm².
•  Corps ergonomique en nylon 

chargé de verre.
•  Fonction coupe intégrée : 1,5 mm 

fil monobrin ; 10 mm fil multibrin

Code commande RS 876-5203 réf. fab. 793940PB  90,30 €

Code commande RS 765-3361 réf. fab. 872271PB  34,30 €

Découvrez un très large choix d’outillage  
répondant à vos besoins en électricité

PINCE A SERTIR MATRICE  
INTERCHANGEABLES
Pince à sertir. 4 matrices  
interchangeables : sertissage  
connecteurs mécaniques,  
électriques & électroniques.  
Parfait positionnement du fil  
sur la cosse. Changement rapide  
des matrices.

Code commande RS 146-8705 réf. fab. 819832PB   303,05 €

JEU DE 3 PINCES 
ISOLEE 1000 VOLTS
Outillage isolé 1000 V, 
conforme à EN 60 900.
•  Comprenant : Pince à becs 

longs (185A.20VE), Pince 
coupante (391A.16VE), Pince 
universelle (187A.18VE)

Code commande RS 201-2060 réf. fab. VE.A4PB  78,40 €

JEU DE 5 TOURNEVIS 
ISOLES SLIM  
1000 VOLTS
Lame jusqu’à 27 % plus fine que 
les lames de tournevis isolés 
standards : assure une meilleure 
accessibilité.
•  Contient : 3 tournevis plats : 3,5 x 100 

- 4 x 100 - 5,5 x 125 mm - 2 tournevis 
Pozidriv : 1 x 100 - 2 x 125

Code commande RS 220-5068 réf. fab. ATD.J5TVEPB  43,10 €

Code commande RS 410-674 réf. fab. 793936PB  85,90 €

https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-a-denuder/8765203&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_Facom-PROD1
https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-a-sertir-outils-de-sertissage/1468705&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_Facom-PROD3
https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-a-denuder/0410674&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_Facom-PROD2
https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-a-denuder/7653361&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_Facom-PROD4
https://fr.rs-online.com/web/p/pinces/2012060&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_Facom-PROD5
https://fr.rs-online.com/web/p/tournevis/2205068&?cm_mmc=FR-PMKTG-_-PDF-_-MCC_0922_SE-_-TM_Facom-PROD6


C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=discovery-test-et-mesure
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=discovery-maintenance
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=achat
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=discovery-conception-electronique
https://fr.rs-online.com/web/generalDisplay.html?id=discovery-equipement-de-protection-individuelle
https://fr.rs-online.com/blog



